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0= OMEGA

LCM305/LCM315-Serie

Zugbelastung

LCM305 = mit Kabelanschluss
LCM315 = mit Steckeranschluss
0-100 N bis 0-50000N

» FM eigensicher

v Austauschbarkeit 0,25% fiir
Wageapplikationen

1~ Robuste Edelstahl-Konstruktion

v~ Einfache Installation mit
integriertem Lastknopf

1 5-Punkt-Kalibrierung

OMEGA NEWPORTSs Lastzellen fir
Druckbelastung der Serie LCM305
haben einen Durchmesser von 51 mm
und sind fur hohe Beanspruchung
ausgelegt. Sie sind eigensicher nach
FM. Mit den kompakten Abmessungen
und der niedrigen Bauhdhe eignen sie
sich ideal fir Priflabor, Prototypen und
industrielle Wageapplikationen.

Technische Daten:

Speisung: 10 V DC (15 V DC max)
Ausgangssignal: 2 mV/V (+0,25%)
5-Punkt-Kalibrierung:

0%, 50%, 100%, 50%, 0%

Linearitat: +0,15% des Endwerts
Hysterese: +0,1% des Endwerts
Wiederholbarkeit: +0,05% des Endwerts
Zulassungen: FM eigensicher/
I.ILI1I/1/CDEFG - Standard
Nullsignaltoleranz: +2% des Endwerts
Messweg: 0,025 bis 0,075 mm
Betriebstemperaturbereich:

-46 bis 107°C

Kompensierter Temperaturbereich:
16 bis 71°C

Temperaturkoeffizienten:

Nullsignal: 0,0045% des Endwerts/°C
Spanne: 0,009% des Endwerts/°C

INFO-Telefon 0800—-8266342
Tel. 07056-9398-0

Fax 07056 -9398-29
www.omega.de
info@omega.de

DATENBLATT
LCM305/LCM315

Edelstahl-Lastzellen far Zugbelastung

51 mm Durchmesser
mit Lochkranz zur Montage

Grenzlast: 150% der Nennlast

Bruchlast: 300% der Nennlast

Eingangswiderstand:
360 Ohm Minimum

Ausgangswiderstand:
350 Ohm +10 Ohm

Bauweise: Edelstahl

Elektrische Anschliisse
LCM305: 4-adriges,

abgeschirmtes Kabel, Lédnge

3m

Stecker-Modell LCM315:

Gehausestecker: PT1H-10-6P

Passender Gegenstecker:
PTO6F-8-4S (nicht im
Lieferumfang enthalten)

Modell LCM305-2KN
Abbildung in Originalgré3e

Kabel-Farbkodierung

Rot = + Speisung
Schwarz = — Speisung
Grin = + Signal
WeiB3 = — Signal

of
. — ry

20,6 [} 254
v v

\ / I
O N/ O
4-adriges,
Q {,y abgeschirmtes
g Kabel, 3 m

8 Montagebohrungen M5 x 0,8 x 10,2 Tiefe,
gleichméBig auf 42,8 Durchmesser verteilt

10,7
-+ Spharischer Radius

-
22-1/2°
':0 ]
| C

Abmessungen in mm

Bestellinformationen (Bitte Modellnummer angeben)

Nennlast Modellnummer Geeignete Instrumente*
(Newton) | Kabel Stecker

100 LCM305-100N | LCM315-100N | iSerie, INF-B, iNET-100
200 LCM305-200N | LCM315-200N | iSerie, INF-B, iNET-100
500 LCM305-500N | LCM315-500N | iSerie, INF-B, INET-100
1000 LCM305-1KN | LCM315-1KN | iSerie, INF-B, iNET-100
2000 LCM305-2KN | LCM315-2KN | iSerie, INF-B, iNET-100
5000 LCM305-5KN | LCM315-5KN | iSerie, INF-B, INET-100
10000 LCM305-10KN | LCM315-10KN | iSerie, INF-B, iNET-100
20000 LCM305-20KN | LCM315-20KN | iSerie, INF-B, iNET-100
50000 LCM305-50KN | LCM315-50KN | iSerie, INF-B, INET-100

* Weitere Instrumente finden Sie auch in den Katalogen E-2 und T-4
Bestellbeispiel:

LCM315-10KN, Lastzelle mit einer Nennlast von 10000 Newton und Steckeranschluss.
Passender Gegenstecker PTO6F-8-4S.





