
DATENBLATT
M12SS, M12C

M12*SS, M12*IN und M12C
Thermoelementfühler und Verlängerungskabel 

mit angeschweißtem M12-Steckverbinder
U Metrische Größen
U Thermoelement-Typen

J oder K
U Einzel- oder

Doppelausführung
U Nicht geerdete Messspitze
U Temperaturbereich am

Steckverbinder -50°C bis 90°C
U 304-Edelstahl-Fühler (Typ J)

oder Inconel 600-Fühler
(Typ K)

U Zöllige oder metrische
Größen

U Viele Standardlängen
erhältlich

U Angeschweißter 
M12-Steckverbinder, IP67
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M12JSS-M6-U-200-E M12JSS-M6-U-200-A

Fühler  durchmesser
3 oder 6 mm 

4-poliger M12-
Steckverbinder

mit oder ohne
Befestigungs  -

gewinde

F
üh

le
rlä

ng
e

F
üh

le
rlä

ng
e

Thermoelement-Verlängerungs -
kabel
U M12-Ausführung 
U IEC-Farbcode
U Buchsen zum Anschluss

an Sensorstecker
U M12-Kabel mit

Thermoelement-
Ausgleichsleitungen 
und -buchsen

U Isolierung und Ummantelung
aus Silikon

Adern 
silikonisoliert

M12-
Anschluss

Kabel
silikonummantelt

Modell
M12C-SIL-KI-S-F-3

INFO-Telefon 0800–8266342
Tel. 0 70 56 –9398-0
Fax 0 70 56 –9398-29
www.omega.de
info@omega.de



Bestellinformationen (Bitte Modellnummer angeben)

Fühler- Thermoelement- Mantel- Befestigungs-
Modellnummer länge Typ material gewinde

M12JSS-(*)-U-200-A 200 mm J 304 SST Ohne

M12JSS-(*)-U-200-E 200 mm J 304 SST M8x1

M12JSS-(*)-U-200-F 200 mm J 304 SST M10x1

M12KIN-(*)-U-200-A 200 mm K Inconel 600 Ohne

M12KIN-(*)-U-200-E 200 mm K Inconel 600 M8x1

M12KIN-(*)-U-200-F 200 mm K Inconel 600 M10x1

(*) Bitte „M3“ für 3 mm oder „M6“ für 6 mm Fühlerdurchmesser angeben.
Für Doppelausführungen ergänzen Sie die Modellnummer um „-DUAL“. Aufpreis bitte
anfragen. 
Für größere Längen geben Sie in der Modellnummer die gewünschte Länge in mm an.
Aufpreis bitte anfragen.
Bestellbeispiel:
M12JSS-M3-U-200-E, Thermoelementtyp J, Durchmesser 3 mm, Länge 200 mm, 
304-Edelstahl-Mantel, Edelstahl-Übergangsstelle und M12-Steckverbinder
M12KIN-M3-U-200-A-DUAL, Dual-Ausfertigung des Thermoelementtyps K,
Durchmesser 3 mm, Länge 200 mm, Inconel 600-Mantel, Edelstahl-Übergangsstelle und
M12-Steckverbinder

M12-Thermoelement-Verlängerungskabel

Modellnummer Thermoelement-Typ Kabellänge Kabelabgang

M12C-SIL-JI-S-F-1.5 J 1,5 m gerade

M12C-SIL-KI-S-F-1.5 K 1,5 m gerade

M12C-SIL-JI-S-F-3 J 3 m gerade

M12C-SIL-KI-S-F-3 K 3 m gerade

M12C-SIL-JI-S-F-5 J 5 m gerade

M12C-SIL-KI-S-F-5 K 5 m gerade

Bestellbeispiel: 
M12C-SIL-J-S-F-3, Thermoelement-Verlängerungskabel, Typ J, M12-Buchse mit geradem
Kabelabgang, Länge 3 m


